
パワーブレードがPCボードと平行になるよう設計された、大電流のパワー & シグナル用ハイブリッドコネク
ターシステム。リニアインチあたり最大127.0Aの電流を供給し、システムエアフローを改善する低背設計が
特徴です。また柔軟な嵌合オプションを提供します

特徴・利点

パワー用のみ： 
ストレートリセプタクル

ハイブリット型： 
ライトアングルリセプタクル

ハイブリット型： 
ライトアングルプラグ

シグナル用のみ： 
ストレートリセプタクル 

ハイブリット型： 
ストレートリセプタクル

低背設計：高さ7.50mm 
システムエアフローを向上させ、
リニアインチあたり最大127.0Aの
電流を供給

堅牢なシグナルおよび 
パワーコンタクト  
スタブや損傷の可能性を低減

柔軟な設計を可能にする構成 
システムの電源要件に容易に適合

電流遮断用定格   
ホットプラグに対応

ハウジングベイ (トップとボトム) ごと
に2つの独立したパワーコンタ 
クトを備えた、パワー / シグナルのハ
イブリッド設計   
同一ベイでパワーとリターンシグナルに 
対応し、パワーベイごとに合計60.0Aを 
実現

リセプタクルサイドは 
モレックス標準のLPHプラグ 
または業界標準の1.57mm PCB 
ゴールドフィンガーカードエッジ 
と嵌合 
設計の柔軟性を拡大

EXTreme LPHPowerコネクター

ハイブリットストレートリセプタクル



Features and Advantages

EXTreme LPHPowerコネクター

市場 ＆ アプリケーション

ネットワーク / 通信 データセンター /  
サーバートレイ

ハイパワーバスバー 
ソリューション

データ /  
コンピューティング
 試験機器
 ワークステーション
 ハイエンドサーバー
 ラックサーバー
産業用
 産業用制御システム
ネットワーク
 1Uラックボックス
 バックプレーン
 電源
 サーバー

テレコム
 ルーター
 スイッチ
 ネットワークハブ
 携帯電話基地局
民生用機器
 UAV / ドローン
 家庭用電気機器
 エンターテインメン 
 トシステム
 HVACシステム

仕様

参考情報
梱包形態：トレイまたはチューブ
ULファイルNo.：E29179
CSAファイルNo.：LR19980
寸法単位：mm
EU RoHS：準拠
ハロゲン：ローハロゲン
グローワイヤー規格：非対応

機械的性能
最大嵌合力 (1極あたり)：
 パワーコンタクト – 6.87N
 シグナルコンタクト – 1.08N
最大抜去力 (1極あたり)：
 パワーコンタクト – 5.88N
 シグナルコンタクト – 0.02N
耐久挿抜回数：250回  
 (リセプタクルとプラグ)

電気的性能
最大定格電圧：250V
最大定格電流 (30°C温度上昇時点)：
 パワー – 30.0A
 シグナル – 1.0A
接触抵抗 (1極あたり)：
  初期  耐用年数後
 パワー  0.50 mΩ  0.64 mΩ
 シグナル  6.24 mΩ  8.34 mΩ
耐電圧：1,500V
絶縁抵抗：5,000 MΩ以上
電流遮断：
 パワー – 30.0A (48V DC)
 シグナル – 1.0A (30V)

材質
ハウジング：LCP
コンタクト：
 パワーコンタクト – 銅合金
 シグナルコンタクト – りん青銅
メッキ：
 コンタクト部 – 部分金
 半田付け部 – 錫
 下地メッキ – ニッケル
難燃性：UL 94V-0
使用温度範囲：-40 ～ +105°C
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