
PREMO-FLEX  
卓越保持力解决方案 

产品概览

Premo-Flex 卓越保持力解决方案提供扁平柔性电缆 (FFC)，是各种应用的理想选择。丰富的标准现货与定制方案，
助力设计人员确保在高震动、高冲击环境下，实现可靠的板对板连接。

解决方案指南

	
克服行业挑战

行业挑战 产品解决方案 

在严苛环境中实现可靠连接
在高震动、强冲击和动态力的应用中，设计人员需要稳定的连接性能。

Premo-Flex 卓越保持力解决方案采用锁栓耳或切槽设计，确保连接稳固， 
防止在严苛应用中意外断开连接。

定制和多功能性
制造商需要成熟可靠的柔性电路解决方案，以满足特定的设计和交付周期需求。

Molex 推出的 Premo-Flex 卓越保持力解决方案提供多种定制与现货选项， 
包括各种电缆跳线长度、电路数量、电流额定值和电镀材料。

高温
制造商需要能在 +125°C 环境下稳定运行的电缆。

Molex 生产的 Premo-Flex 电缆能够承受高达 +136°C 的高温 168 小时， 
十分适合寻求高性能解决方案的客户。



系列 15016 15018 15019 15031 15032 15036 15466 15467

间距 (mm) 0.50 0.50 1.00 0.30 0.30 0.50 0.50 1.00

电流 (A) 0.40 0.55 1.25 0.20 0.20 0.35 0.55 1.25

锁拴功能类型 有切槽 锁栓耳 锁栓耳 有切槽 锁栓耳 有切槽 锁栓耳 锁栓耳

Easy-On 连接器 200485 505110 200528 504754 503566 225019* 200485 200529

电镀 金 锡

保持力 (N)† 20N 21N 20N

电压（最大值） 60V AC

温度 -40°C 至 +125°C  -40°C 至 +105°C

订购信息

PREMO-FLEX  
卓越保持力解决方案 

应用聚焦

在受冲击和震动影响的应用中实现可靠操作
在受动态力和震动影响的消费类电子、医疗和汽车设备中，保持始终稳定的连接是一项挑战。Molex 的 Premo-Flex 卓越保持力电缆跳线专为克服这一挑战而设计，
适用于跨多个行业的各种严苛应用：

  �车载信息娱乐系统

  汽车 LCD 显示屏

  GPS 设备

  虚拟驾驶舱

  �手持超声设备

  胰岛素泵

  �医疗监测设备

  �手持游戏设备

优势和特性

在高震动和强冲击环境中实现
稳固连接
电缆提供切槽或锁栓耳选项，以实现
稳固的锁拴功能，帮助防止意外断
开连接。

终端可与各种 MOLEX EASY-ON 
连接器完全插配
提供零插入力 (ZIF)、非 ZIF 和低插入
力 (LIF) FFC 连接器。

允许在多种应用中使用
产品系列提供镀金或镀锡触点，以及
多种电缆长度、电流容量和弯曲生命
周期选项，助力实现设计灵活性。

有现货选项，加快上市时间
提供定制和现货解决方案，满足客户的
性能和交付周期需求。
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*FlexiSnap-15 连接器

†根据连接器规格；参考使用了 10 个电路
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